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BEGKHOFF Hinweise zur Dokumentation

1 Hinweise zur Dokumentation

Diese Beschreibung wendet sich ausschlieRlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und
Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der nachfolgenden Hinweise und
Erklarungen unbedingt notwendig. Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der
Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschlielich samtlicher anwendbarer
Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfullt.

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfaltig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch standig
weiterentwickelt. Deshalb ist die Dokumentation nicht in jedem Fall vollstéandig auf die Ubereinstimmung mit
den beschriebenen Leistungsdaten, Normen oder sonstigen Merkmalen geprift. Falls sie technische oder
redaktionelle Fehler enthalt, behalten wir uns das Recht vor, Anderungen jederzeit und ohne Ankiindigung
vorzunehmen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation kdnnen keine
Anspriiche auf Anderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden. Alle gezeigten Abbildungen
sind nur Beispiele. Abgebildete Konfigurationen kbnnen vom Standard abweichen.

Marken

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD ®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®,
Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken
der Beckhoff Automation GmbH.

Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann
zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen fiihren.

Patente

Die EtherCAT Technologie ist patentrechtlich geschitzt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und
Patente: EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702 mit den entsprechenden
Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Landern.

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG. Die Veréffentlichung dieses Dokuments auf anderen Webseiten als
der unseren ist verboten. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fur den Fall der
Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Auslieferungszustand

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-
Konfigurationen ausgeliefert. Anderungen der Hard- oder Software-Konfiguration sind insofern zuléssig, als
dass sie sich innerhalb der Grenzen fir Leistungsaufnahme und Verlustleistung bewegen (dem Datenblatt
zu Leistungsaufnahme und Verlustleistung zu entnehmen).

Aktualitat

Prufen Sie, ob Sie die aktuelle und gultige Version des vorliegenden Dokumentes verwenden. Auf der
Beckhoff Website finden Sie die jeweils aktuelle Version zum Download. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an
den technischen Support.

Lieferbedingungen

Es gelten dartber hinaus die allgemeinen Lieferbedingungen der Fa. Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

CP32xx-2xxx Version: 1.7 5
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2 Zu lhrer Sicherheit

In dem Sicherheitskapitel werden zunachst die verwendeten Signalwdrter und ihre Bedeutungen erlautert.
Sie erhalten grundlegende Sicherheitshinweise, die fur die Vermeidung von Personen- und Sachschaden
essenziell sind.

Haftungsausschluss

Im Fall von Nichtbeachtung dieser Dokumentation und damit dem Einsatz der Gerate auf3erhalb der
dokumentierten Betriebsbedingungen, ist Beckhoff von der Haftung ausgeschlossen.

2.1 Signalworter

Im Folgenden werden die Signalworter eingeordnet, die in der Dokumentation verwendet werden.

Warnung vor Personenschaden

Es besteht eine Gefahrdung mit hohem Risikograd, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge
hat.

Es besteht eine Gefadhrdung mit mittlerem Risikograd, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge
haben kann.

A VORSICHT

Es besteht eine Gefahrdung mit geringem Risikograd, die eine leichte Verletzung zur Folge haben kann.

Warnung vor Sach- und Umweltschaden

Es besteht eine mdgliche Schadigung fur Umwelt, Gerate oder Daten.

2.2 BestimmungsgemaRe Verwendung

Der der Panel-PC ist flr den Einsatz als Steuerungssystem im Maschinen- und Anlagenbau zur
Automatisierung, Visualisierung und Kommunikation vorgesehen.

Das Gerat wurde fir ein Arbeitsumfeld entwickelt, welches der Schutzart IP65 gentigt. Es besteht
vollstandiger Schutz gegen Berihrungen (staubdicht), sowie Schutz gegen Strahlwasser (Dlse) aus
beliebigem Winkel.

Die angegebenen Grenzwerte fiir technische Daten miissen eingehalten werden.

Das Gerat ist innerhalb der dokumentierten Betriebsbedingungen einsetzbar.

Nicht bestimmungsgemaRe Verwendung

Setzen Sie das Gerat nicht auRerhalb der dokumentierten Betriebsbedingungen ein.

6 Version: 1.7 CP32xx-2xxx



BEGKHOFF Zu lhrer Sicherheit

2.3 Grundlegende Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise missen im Umgang mit dem Panel-PC beachtet werden.

Anwendungsbedingungen
» Setzen Sie das Gerat nicht unter extremen Umgebungsbedingungen ein.

« Setzen Sie das Gerat nur dann in explosionsgefdhrdeten Bereichen ein, wenn es explizit dafir
ausgelegt ist.

» Fuhren Sie keine Arbeiten an dem Gerat unter Spannung durch. Schalten Sie immer die
Versorgungsspannung fur das Gerat ab, bevor Sie es montieren, Geratekomponenten austauschen
oder Stérungen beheben. Davon ausgenommen ist der Austausch von Festplatten im RAID-Verbund.

« Stecken oder Lésen Sie Steckverbindungen nie bei Gewitter. Es besteht Stromschlaggefahr.
» Sorgen Sie fur Schutzerdung und Funktionserdung des Gerats.

Sachschaden, Datenverlust und Funktionsbeeintrachtigung

« Halten Sie sich bei eigenstandigen Veranderungen der Soft- und Hardwarekonfigurationen an die
Grenzen der Leistungsaufnahme und Verlustleistungen (dem Datenblatt zu Leistungsaufnahme und
Verlustleistung zu entnehmen).

» Sorgen Sie daflir, dass nur ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik
das Gerat bedient. Die Nutzung durch Unbefugte kann zu Sachschaden und Datenverlust fihren.

« Sichern Sie die Spannungsversorgungszuleitung bei einem 24-V-DC-Netzteil zum Schutz der Zuleitung
bei Kurzschluss entsprechend ihres Querschnitts ab.

» Ldschen Sie das Gerat im Brandfall mit Pulver oder Stickstoff.

2.4 Sorgfaltspflicht des Betreibers

Der Betreiber muss sicherstellen, dass

+ die Produkte nur bestimmungsgemaf verwendet werden (siehe Kapitel 2.2 BestimmungsgemaBe
Verwendung [P_6]).

+ die Produkte nur in einwandfreiem, funktionstiichtigem Zustand betrieben werden.

» nur ausreichend qualifiziertes und autorisiertes Personal die Produkte betreibt.

+ dieses Personal regelmaRig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit und Umweltschutz
unterwiesen wird, die Betriebsanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise
kennt.

« die Betriebsanleitung stets in einem leserlichen Zustand und vollstdndig am Einsatzort der Produkte
zur Verfliigung steht.

CP32xx-2xxx Version: 1.7 7
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2.5 Hinweise zur Informationssicherheit

Die Produkte der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (Beckhoff) sind, sofern sie online zu erreichen sind,
mit Security-Funktionen ausgestattet, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und
Netzwerken unterstlitzen. Trotz der Security-Funktionen sind die Erstellung, Implementierung und stéandige
Aktualisierung eines ganzheitlichen Security-Konzepts fur den Betrieb notwendig, um die jeweilige Anlage,
das System, die Maschine und die Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu schiitzen. Die von Beckhoff
verkauften Produkte bilden dabei nur einen Teil des gesamtheitlichen Security-Konzepts. Der Kunde ist
dafur verantwortlich, dass unbefugte Zugriffe durch Dritte auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und
Netzwerke verhindert werden. Letztere sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet
verbunden werden, wenn entsprechende SchutzmalRnahmen eingerichtet wurden.

Zusatzlich sollten die Empfehlungen von Beckhoff zu entsprechenden Schutzmalinahmen beachtet werden.
Weiterfuhrende Informationen Uber Informationssicherheit und Industrial Security finden Sie in unserem

https://www.beckhoff.de/secquide.

Die Produkte und Lésungen von Beckhoff werden standig weiterentwickelt. Dies betrifft auch die Security-
Funktionen. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung empfiehlt Beckhoff ausdricklich, die Produkte standig
auf dem aktuellen Stand zu halten und nach Bereitstellung von Updates diese auf die Produkte aufzuspielen.
Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstiitzter Produktversionen kann das Risiko von Cyber-
Bedrohungen erhdhen.

Um stets Uber Hinweise zur Informationssicherheit zu Produkten von Beckhoff informiert zu sein, abonnieren
Sie den RSS Feed unter https://www.beckhoff.de/secinfo.

8 Version: 1.7 CP32xx-2xxx
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3 Produktubersicht

Mit der Baureihe CP32xx kdnnen Sie Multitouch als Highend-Panel-PC direkt im Feld nutzen. Die Gerate im
robusten Aluminiumgehause sind fir die Tragarmmontage konzipiert. Durch den Tragarm erfolgt die
Anschlusskabelfihrung.
Dank der Prozessoren kénnen Sie den Panel-PC unter anderem fir folgende Anwendungen einsetzen:

« umfangreiche Achssteuerungen

» aufwendige HMI-Applikationen

+ grolRvolumiges Datenhandling

« diverse Visualisierungsaufgaben

» umfangreiche loT-Aufgaben mit Datenvorverarbeitung
Der Panel-PC ist in zwei verschiedenen Displaygrofien (18,5 Zoll und 24 Zoll) bei einer Auflésung von 1920
x 1080 und in verschiedenen Leistungsklassen verfiigbar. Das Gerat besitzt einen Multifinger-Touchscreen
und ein Aluminiumgehause mit rundum Schutzart IP65. An dem Gehause ist ein Adapter zur
Tragarmmontage am C9900-M80x vorhanden.
In der Grundausstattung beinhaltet der CP32xx die folgenden Aspekte:

+ 3'%“-Motherboard

* Intel®-Prozessor
2V5"-Festplatte
2 Slots fur 2V4“-Festplatte/SSD
24-\/-DC-Netzteil

CP32xx-2xxx Version: 1.7 9



Produktlbersicht BECKHOFF
3.1 Aufbau

Abbildung 1 zeigt beispielhaft fur alle CP32xx-Varianten den Aufbau des Gerats.

/1

gy

: HJJAL‘"

Abb. 1: CP32xx_Aufbau

Tab. 1: Legende Aufbau CP32xx

Nr. Komponente Beschreibung

1 Beispiel: Tragarm C9900-M802 Tragarm zur Montage an Decke

2 Touch Screen Bedienung des Panel-PCs

3 Kahlkorper Zugang zum Motherboard

4 Tragarmadapter Adapter zur Montage am Tragarm

5 Kippschalter Ein- und Ausschalten der Spannungsversorgung

6 Spannungsversorgung (XDO01) Anschluss der Spannungsversorgung und externe

Beschaltung des Panel-PCs

7 Ethernet-RJ45-Schnittstellen (XFO01, Anschluss des Panel-PCs an ein 100/1000BASE-T-
XF02) Netzwerk

8 Bohrlécher Zur Montage von Tastaturablage, Montageblech

9 USB-Schnittstellen (XG01 bzw. XG02- |Anschluss von Peripheriegeraten
XG04)

10 Bohrlécher Zur Montage von optionalen Erweiterungen

10 Version: 1.7 CP32xx-2xxx
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3.2 Schnittstellenbeschreibung

Der Panel-PC enthéalt die folgenden Schnittstellen:

« Spannungsversorgung (XD01)
+ Ethernet (XF01, XF02)
+ USB (XG01-XG04)

Die Schnittstellen befinden sich unten auf der Riickseite des Gehauses. Die Push-Pull-Power-Einbaubuchse
zur Spannungsversorgung sowie eine der beiden Push-Pull-Ethernet-Einbaubuchsen sind frei zuganglich.
Die zweite Push-Pull-Ethernet-Einbaubuchse wird von einer Schutzkappe verdeckt. Sollten Sie die zweite
Schnittstelle ebenfalls bendtigen, ziehen Sie die Schutzkappe von der Schnittstelle ab. Die USB-
Schnittstellen befinden sich unter Schraubkappen. Um Zugang zu den USB-Schnittstellen zu erhalten,
entfernen Sie die Schraubkappen vom Gehause (siehe Abb. 2).

A B C
HHHHMY LY
1 I
] : . L

Abb. 2: CP32xx_Zugang Schnittstellen

3.21 Spannungsversorgung

Der Panel-PC wird mit einer Nennspannung von 24 V versorgt. Der Anschluss der Spannungsversorgung
sowie die externe Beschaltung des Panel-PCs erfolgen Uber eine Push-Pull-Power-Einbaubuchse (XD01).
Innerhalb der Sduleneinheit des Tragarms befindet sich ein Anschlusskabel. Wird der Panel-PC allein
verwendet, ist dieses Kabel fir den Spannungsanschluss des PCs vorgesehen. Wird zusatzlich zum PC
auch die Tastererweiterung C9900-M800 verwendet, verwenden Sie das Kabel fir den Spannungsanschluss
der Tastererweiterung. Fur die Verdrahtung von CP32xx und C9900-M800 ist ein separates Kabel im
Lieferumfang der Tastererweiterung enthalten.

Abb. 3: CP32xx_Spannungsbuchse Pin-Nummerierung

Tab. 2: Spannungsbuchse Pinbelegung

Pin Signal Beschreibung

1 +24V Spannungsversorgung
2 GND oV

3 nc not connected

4 nc not connected

CP32xx-2xxx Version: 1.7 11
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3.2.2 Ethernet RJ45

Der CP32xx verfugt Uber zwei Ethernet-RJ45-Schnittstellen (XFO1, XF02) in Form von Push-Pull-Ethernet-
Einbaubuchsen. Die Ethernet-Standards 100Base-T und 1000Base-T ermoglichen den Anschluss
entsprechender Netzwerkkomponenten und Datenraten von 100/1000 MBit/s. Die erforderliche
Geschwindigkeit wird automatisch gewahlt. Innerhalb der Sauleneinheit des Tragarms befindet sich ein
Anschlusskabel. Wird der Panel-PC allein verwendet, ist dieses Kabel flir den Ethernet-Anschluss des PCs
vorgesehen. Wird zusatzlich zum PC auch die Tastererweiterung C900-M800 verwendet, verwenden Sie
das Kabel fur den Ethernet-Anschluss der Tastererweiterung. Fir die Verdrahtung von CP32xx und C9900-
MB800 ist ein separates Kabel im Lieferumfang der Tastererweiterung enthalten.

==

Abb. 4: CP32xx_Ethernet-Schnittstelle Pin-Nummerierung

Tab. 3: Ethernet-Schnittstelle Pinbelegung

Pin Signal Beschreibung
1 T2 + Paar 2

2 T2 -

3 T3 + Paar 3

4 T1 + Paar 1

5 T1 -

6 T3 - Paar 3

7 T4 + Paar 4

8 T4 -

12 Version: 1.7 CP32xx-2xxx
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3.2.3 USB

Der CP32xx enthalt in der High-Performance-Klasse zwei USB-3.0-Schnittstellen und zwei USB-2.0-
Schnittstellen. In der Smart-Performance-Klasse enthalt der Panel-PC eine USB-3.0-Schnittstelle und zwei
USB-2.0-Schnittstellen. Die Zuordnung der Schnittstellen variiert in Abhangigkeit der Gerategeneration. Die
folgende Tabelle gibt Auskunft Gber die Zuordnung der Schnittstellen.

Tab. 4: Zuordnung USB-Schnittstellen

Gerategeneration Performance-Klasse Schnittstellen
CP32xx-2xxx-0020 High Performance 2 x USB-3.0 (XG01, XG02)
2 x USB-2.0 (XG03, XG04)
Smart Performance 1 x USB-3.0 (XG02)
2 x USB-2.0 (XG03, XG04)
CP32xx-2xxx-0030 High Performance 2 x USB-2.0 (XG01, XG02)
2 x USB-3.0 (XG03, XG04)
Smart Performance 2 x USB-2.0 (XG01, XG02)
1 x USB-3.0 (XG03)

Die Schnittstellen befinden sich hinter Schraubkappen.

Die USB-2.0-Schnittstellen liefern bis zu 500 mA Strom, die USB-3.0-Schnittstellen bis zu 900 mA Strom. Sie
sind elektronisch abgesichert.

678 6789 6 9 6 9
oo | = = =
4321 4321 4321 4321

Abb. 5: CP32xx_USB-Schnittstelle Pin-Nummerierung

Tab. 5: USB-Schnittstelle Pinbelegung

Pin Belegung
Vbus

D -

D+

GND
StdA_SSRX -
StdA_SSRX +
GND_DRAIN
StdA_SSTX -
StdA_SSTX +

OO NOO| O WIN| I~

Im Fall von USB-2.0 sind ausschlie3lich die Pins 1 bis 4 relevant.

CP32xx-2xxx Version: 1.7 13



Produktlbersicht BEGKHOFF
3.3 Typenschild

Durch das Typenschild erhalten Sie Angaben zur Ausstattung lhres Industrie-PCs. Das hier abgebildete
Typenschild dient lediglich als Beispiel.

m m
1 ‘
CP32]8_2000_0020 FCC: Federal C Commission Radio Frequency Statement Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 7*“
E This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class A digital Huelshorstweg 20
Seral No:x0000000¢ Diplyy: | JETGISONI Y S St e D554 Ve
B Date: 16.04.2020 Touchscreen: 18.5" PCTV04.2 Troauenty onergy an, ot nsabed and ueed maccordence il the metrcton Phone: +49 5246 / 963-0
" I, harmful i thi Fax: +49 5246/ 963-149
8 Mainboard: (B3064-0002 Power supply: 24V DC ot st s e o e ercas i e oo
B Proessor: Core 334GHe MACT: | 0000000000 . o IR ROOR AR 0D
FCC: Canadian Not
ni Memory: ~ 8192MB DDR4 SO MAC2: XXXXXXXXXXXXX This oquipmont doos notoxcood the Ciass A limitsfor radiatod omissions.as doscribed -
HDD 0 $SD 480 GB 30-Flash in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.
2 -rFlasl
7 HDD 1: ‘ Made in Germany m

Abb. 6: CP32xx_Typenschild

Tab. 6: Legende Typenschild CP32xx

Z
7

Beschreibung

Modell: Die letzten vier Ziffern geben die Generation des Geréts an
Seriennummer (BTN)

Produktionsdatum

Mainboard

CPU

Arbeitsspeicher

Festplatte

MAC-Adressen der Ethernet-Schnittstellen

Netzteil zur Spannungsversorgung: 24 V. NEC class 2
0 Symbole

Hinweis: Hier befinden sich die fir das Gerat zutreffenden Symbole wie CE, EAC, UKCA,

)id

2O 0N O wWN| -~

. Welche Zulassungen lhr Gerat besitzt, entnehmen Sie lhrem Typenschild sowie Kapitel
9.2 Zulassungen.

11 Anschrift des Herstellers
12 FCC Zulassung

13 Touchscreen

14 Display

14 Version: 1.7 CP32xx-2xxx
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3.4 Verbindungskabel

Optional stehen lhnen fertig konfektionierte Anschlusskabel zum Anschluss der Stromversorgung und fertige
Ethernet-Verbindungskabel zur Verfigung. Bestellen kdnnen Sie diese unter Angabe folgender
Artikelbezeichnungen beim Beckhoff Kundenservice (siehe Kapitel 9.1 Service und Support).

Tab. 7: Anschlusskabel Stromversorgung

Anschlusskabel Stromversorgungskabel mit IP65-Stecker
C9900-K785 Stromversorgungskabel fir CP32xx-2xxx, Lange 1,85
m, vorkonfektioniert, Push-Pull-Power-Stecker IP 65,
zweites Ende HAN Modular

C9900-K788 Stromversorgungskabel fir CP32xx-2xxx, Lange 0,75
m, vorkonfektioniert, Push-Pull-Power-Stecker IP 65,
zweites Ende Push-Pull-Power-Stecker IP 65
C9900-K791 Stromversorgungskabel fir CP32xx-2xxx, Lange 0,85

m, vorkonfektioniert, Push-Pull-Power-Stecker IP 65,
zweites Ende HAN Modular

Tab. 8: Ethernet-Verbindungskabel

Patchkabel Netzwerkkabel mit IP65-Stecker

C9900-K786 Netzwerkkabel fur CP32xx-2xxx, Lange 1,85 m,
vorkonfektioniert, Harting-Push-Pull-Ethernet-Stecker
IP 65, zweites Ende Harting-HAN-Modular-RJ45-
Buchse

C9900-K313 Netzwerkkabel fur CP32xx-2xxx, Lange 0,75 m,
vorkonfektioniert, Push-Pull-Ethernet-Stecker IP 65,
zweites Ende Push-Pull-Ethernet-Stecker, IP 65
C9900-K792 Netzwerkkabel fir CP32xx-2xxx, Lange 0,85 m,

vorkonfektioniert, Push-Pull-Ethernet-Stecker IP 65,
zweites Ende HAN-Modular

CP32xx-2xxx Version: 1.7 15
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4 Inbetriebnahme

Um den Panel-PC nutzen zu kénnen, mussen Sie diesen zunachst in Betrieb nehmen. Dazu gehdrt im
ersten Schritt der Transport und das Auspacken des Gerats. Darauf folgt die Montage des Gerats am
Tragarm, der Anschluss der Leitungen und der Spannungsversorgung und letztlich das Einschalten des
Panel-PCs.

Bedienung des Panel-PCs

Die Bedienung des Panel-PCs erfolgt Giber den Touch Screen.

HINWEIS

Beschadigung des Touch Screens

Die Bedienung des Touch Screens mit ungeeigneten Gegenstanden kann zur Beschadigung des Touch
Screens flihren.

» Bedienen Sie den Touch Screen ausschlieRlich mit den bloRen Fingern, mit den Fingern unter der
Verwendung von speziell geeigneten Handschuhen oder mit dem Touch Screen-Stift.

+ Sollten Sie Handschuhe verwenden, achten Sie darauf, dass keine harten Partikel wie Metallspane,
Glassplitter oder Ahnliches am Handschuh haften.

Sollten Sie als Anwender einen zusatzlichen Schutz des Touchscreens vor Verschmutzungen und Kratzern
bendtigen, beispielsweise aufgrund von verschmutzten Handen, erreichen Sie dies durch eine Beckhoff-
Schutzfolie. Die Folie liefert einen kurzzeitigen Schutz von wenigen Tagen.

Sie kdnnen |hr Gerat entweder direkt mit aufgeklebter Schutzfolie bestellen oder eine Folie einzeln bestellen
und selbst aufkleben. Die zur Verfigung stehenden Schutzfolien entsprechend der Displaygrof3e lhres
Gerats entnehmen Sie der Preisliste.

Um eine Schutzfolie auf dem Touchscreen anzubringen, gehen Sie wie folgt vor:

. Sorgen Sie fiir eine moglichst staubfreie Umgebung.

. Reinigen Sie die zu beklebende Oberflache des Gerats sorgfaltig und beseitigen Sie alle Fettriickstande.
. Lésen Sie die Folie am kurzen Rand von dem Trager und setzen Sie sie auf der Oberflache an.

Entfernen Sie nach und nach die Folie von dem Trager. Nutzen Sie zeitgleich eine Rakel oder einen
anderen Gegenstand mit weicher Gummi- oder Filzkante, um die Folie aufzutragen.

5. Streichen Sie Luftblasen mit einer Rakel oder einem anderen Gegenstand mit weicher Gummi- oder
Filzkante in Richtung Rand weg.

5w N o

= Sie haben die Folie montiert.
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4.1 Transport und Auspacken

Beachten Sie die vorgeschriebenen Lagerbedingungen (siehe Kapitel 8 Technische Daten [»_44]).

Trotz des robusten Aufbaus sind die eingebauten Komponenten empfindlich gegen starke Erschitterungen
und StéRe. Schiitzen Sie deshalb das Gerat bei Transporten vor grofer mechanischer Belastung. Durch
geeignete Verpackung des Panel-PCs, wie die Originalverpackung, kann die Erschutterungsfestigkeit beim
Transport verbessert werden.

HINWEIS

Sachschaden durch Betauung
Durch ungunstige Witterungsbedingungen beim Transport kdnnen Schaden am Gerat entstehen.

» Schitzen Sie das Gerat beim Transport in kalter Witterung oder bei extremen
Temperaturschwankungen vor Feuchtigkeit (Betauung).

* Nehmen Sie das Gerat erst in Betrieb, nachdem es sich langsam der Raumtemperatur angepasst hat.
» Bei Betauung schalten Sie das Gerat erst nach einer Wartezeit von ca. 12 Stunden ein.

Auspacken
Gehen Sie beim Auspacken des Gerates wie folgt vor:

Prifen Sie die Verpackung auf Transportschaden.

Entfernen Sie die Verpackung.

Bewahren Sie die Verpackung fir den moglichen Wiedertransport auf.
Uberpriifen Sie die Vollstandigkeit Ihrer Lieferung anhand Ihrer Bestellung.
Prifen Sie den Verpackungsinhalt auf sichtbare Transportschaden.

Im Fall von Unstimmigkeiten zwischen Verpackungsinhalt und Bestellung oder bei Transportschaden,
informieren Sie den Beckhoff Service (siehe Kapitel 9.1 Service und Support).

o kb=
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4.2 Montage

Der Panel-PC CP32xx ist fur die Montage am Tragarm konzipiert. Beachten Sie die fur den Betrieb
vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen (siehe Kapitel 8 Technische Daten [P 44]).

Fir die Ausrichtung des Gerats nach lhren Anforderungen, stehen lhnen vier verschiedene Tragarme zur
Verfligung, an denen Sie das Gerat montieren kénnen. Die Montage am Tragarm erfolgt tber einen
Tragarmadapter.

Abbildung 7 zeigt die vier verfligbaren Tragarme flr die Montage an der Decke (1), auf dem Schaltschrank
(2), am Boden (3) und an der Wand (4).

seeﬁs?

——
o\

Abb. 7: CP32xx_Tragarme

Sie kénnen zwischen den folgenden Bestelloptionen wahlen:

Tab. 9: Bestelloptionen Tragarm

Bestellbezeichnung Ausfiihrung

C9900-M802 Tragarm zur Montage an der Decke
C9900-M803 Standfuld zur Montage auf dem Schaltschrank
C9900-M804 Standfuld zur Montage auf dem Hallenboden
C9900-M805 Winkel zur Montage an der Wand

Je nach gewahltem Tragarm, mussen Sie bei der Montage unterschiedlich vorgehen. Kapitel 4.2.2 Montage
Tragarm [»_21] zeigt die beiden unterschiedlichen Vorgehen.

Die Tragarme C9900-M803 und -M804 sind fir den CP32xx-2xxx oder die Tastererweiterung C9900-M800
mit einem Kabelset ausgestattet. Diese Kabel sind mit einer HAN-Anschlussbuchse im unteren Teil der
Tragarme verbunden. Abbildung 7 zeigt die Anschlussbuchsen an den beiden genannten Tragarmen (2, 3).
Beide Tragarme werden mit einem passenden Stecker fur die Anschlussbuchse geliefert. Nahere
Informationen zum HAN-Stecker erhalten Sie in der zugehdrigen Steckerdokumentation.
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Wie Sie die Erdungsverbindung zur Funktionserdung zwischen dem Panel-PC und mechanischen
Erweiterungen herstellen, lesen Sie in Kapitel 4.3.1 Erdung des Panel-PCs [P 27].

Tragarmadapter

Der Panel-PC wird automatisch mit dem bereits montierten Standard-Tragarmadapter (1) geliefert.
Zusatzlich haben Sie die Mdglichkeit, einen Drehadapter (2) unter der Bestellbezeichnung C9900-M809 zu
bestellen. Abbildung 8 zeigt die beiden verfigbaren Tragarmadapter.

Abb. 8: CP32xx_Tragarmadapter

Der Drehadapter wird am Standard-Tragarmadapter montiert. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte, die
in Abbildung 9 dargestellt sind:

1. Entfernen Sie die beiden Schrauben des Standard-Tragarmadapters (Abschnitt A).

2. Setzen Sie den Drehadapter zwischen die Haltewinkel des Standardadapters (Abschnitt B).
3. Setzen Sie die beiden Schrauben des Standardadapters wieder ein (Abschnitt C).

= Sie haben den Drehadapter am Standardadapter montiert.

A B Cc
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Abb. 9: CP32xx_Montage Drehadapter

Mit dem Standard-Tragarmadapter wird der PC steif am Tragarm montiert. Der Drehadapter bietet durch den
zusatzlichen Hebel die Mdglichkeit, das Gerat nach der Montage am Tragarm zu drehen.

Tastererweiterung

Sie haben die Moglichkeit, die zusatzliche Tastererweiterung C9900-M800 bei Ihrem Beckhoff Vertrieb zu
bestellen.

Erlauterungen zur Tastererweiterung, den Funktionen und der Montage erhalten Sie in dem zugehdrigen
Handbuch zur C9900-M800.
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BECKHOFF

421 Abmessungen

Die Abmessungen des Panel-PCs dienen der Ausrichtung des Gerats am Tragarm.

Alle Abmessungen sind in mm angegeben.

Abb. 10 stellt die Abmessungen des Panel-PCs mit 18,5 Zoll dar.
94

457,93
28

282,13

352,02

BECETAIFF

[

N = |

Abb. 10: CP32xx_Abmessungen 18,5 Zoll

Abb. 11 stellt die Abmessungen des Panel-PCs mit 24 Zoll dar.
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Abb. 11: CP32xx_Abmessungen 24 Zoll
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4.2.2 Montage Tragarm

Extreme Umgebungsbedingungen
Durch extreme Umgebungsbedingungen kénnen Sachschaden am Gerat entstehen.

* Vermeiden Sie extreme Umgebungsbedingungen.
» Schitzen Sie das Gerat vor Feuchtigkeit und Hitze.

Beachten Sie die folgenden Punkte bei der Montage des Panel-PCs am Tragarm:

* Platzieren Sie den Panel-PC so, dass Reflexionen von Lichtquellen auf dem Bildschirm weitestgehend
vermieden werden.

 Orientieren Sie sich bei der richtigen Einbauhdhe an der Lage des Bildschirms. Dieser sollte fir den
Anwender stets optimal einsehbar sein.

» Setzen Sie den Panel-PC keiner direkten Sonnenstrahlung aus.

Montage am Tragarm

Ihnen stehen vier verschiedene Tragarmoptionen zur Verfligung (siehe Kapitel 4.2 Montage [P_18]). Je nach
gewahltem Tragarm, mussen Sie unterschiedlich vorgehen, um das Gerat tiber den Tragarmadapter am
Tragarm zu montieren. Abbildung 12 zeigt das Vorgehen beispielhaft fur die Tragarme C9900-M803, C9900-
M804 und C9900-M805.
Um den Panel-PC am Tragarm zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die untere Schraube des Tragarmadapters (Abschnitt A).

2. Hangen Sie das Gerat mit der oberen Schraube schrag in den Tragarm ein (Abschnitt B).

3. Schwenken Sie das Gerat in eine gerade Position, sodass Tragarmadapter und Tragarm direkt
Ubereinander liegen (Abschnitt C).

4. Setzen Sie die zuvor entfernte Schraube wieder in den Tragarmadapter ein, sodass dieser am Tragarm
befestigt ist (Abschnitt D).

5. Ziehen Sie die Schraube fest.
= Sie haben den Panel-PC am Tragarm montiert.

A

Abb. 12: CP32xx_Montage am Tragarm, Variante 1
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Haben Sie sich fir den Tragarm C9900-M802 entschieden oder wollen das Gerat am Tragarm C9900-M803
etwas tiefer montieren, dann missen Sie bei der Montage vorgehen, wie in Abbildung 13 dargestellt:

1. Entfernen Sie die beiden Schrauben des Tragarmadapters (Abschnitt A).
2. Setzen Sie den Tragarmadapter Uber die entsprechenden Locher im Tragarm (Abschnitt B).

3. Setzen Sie die beiden Schrauben wieder in den Tragarmadapter ein, sodass dieser am Tragarm
befestigt ist (Abschnitt C).

[l
_’JIII
L _

Abb. 13: CP32xx_Montage am Tragarm, Variante 2

Sollten Sie sich fir den Drehadapter mit Hebel entschieden haben, um das Gerat am Tragarm drehen zu
kénnen, erfolgt die Montage auf die gleiche Weise, wie mit dem Standard-Tragarmadapter.
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4.2.3 Montage Tastaturablage

Sie haben die Moglichkeit eine Ablage fur Tastatur und Maus unterhalb des PCs zu montieren. Die Ablage
erhalten Sie unter Angabe der Bestellbezeichnung C9900-M801 bei Ihrem Beckhoff Vertrieb.

Far die Montage der Ablage haben Sie drei Optionen (siehe Abbildung 14):
* Montage direkt unterhalb des PCs anhand der Bohrl6cher auf der Unterseite des PCs (A)
* Montage etwas tiefer unterhalb des PCs anhand des separaten Montageblechs C9900-M807 (B)
» Montage direkt unterhalb der Tastererweiterung anhand der Bohrlécher auf der Unterseite der C9900-
M800 (C)

A B Cc

Abb. 14: CP32xx_Montageoptionen Tastaturablage

Montieren Sie die Tastaturablage direkt unterhalb des PCs oder direkt unterhalb der Tastererweiterung
mittels Torx TX25 Schrauben und der vorhandenen Bohrl6cher.
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Um die Tastaturablage tiefer anhand des Montageblechs zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte,
die in Abb. 15 dargestellt sind:

. Lésen Sie die TX25 Schrauben vom Montageblech (Abschnitt A).

2. Setzen Sie das Montageblech tber den Tragarm (Abschnitt B).

3. Setzen Sie die TX25 Schrauben des Montageblechs wieder ein (Abschnitt C).

4. Montieren Sie die Tastaturablage unterhalb des Montageblechs mithilfe der TX25 Schrauben des Blechs

(Abschnitt D).
A B C D
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Abb. 15: CP32xx_Montage Uber Montageblech

4.2.4 Montage Adaptergehduse

Sie haben die Moglichkeit das Adaptergehduse C9900-M808 fiir einen Euchner EKS RFID Reader am
Panel-PC zu montieren. Die Lieferung beinhaltet ausschliellich das leere Gehause, ohne Euchner EKS
RFID Reader.

Fir die Montage des Adaptergehauses befinden sich auf der Rickseite des Panel-PCs rechts zwei
Bohrlécher. Das Gehaduse befindet sich nach der Montage links neben dem PC. Um das Adaptergehause
am Panel-PC zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abb. 16 dargestellt sind:

1. Setzen Sie das Adaptergehause mit den Haltewinkeln vor die Bohrlécher auf der Riickseite des Panel-
PCs (Abschnitt A).

2. Setzen Sie die zwei Schrauben ein und ziehen Sie diese fest (Abschnitt B).
= Sie haben das Adaptergehause am Panel-PC montiert (Abschnitt C).

A B C

Abb. 16: CP32xx_Montage Adaptergehause
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4.2.5 Montage Erweiterungen

Sie haben die Moglichkeit zusatzliche Erweiterungen am Panel-PC zu montieren. Dabei handelt es sich um
die Halterung fur eine Signallampe (C9900-M811) und den Halter fiir eine RFID-Karte (C9900-M812).

Halterung Signallampe

Sie kdnnen eine Halterung fiir eine Signallampe (C9900-M811) mit M12-Anschlussbuchse an Geraten mit
den Tragarmen C9900-M803 und C9900-M804 montieren. Die Signallampe missen Sie anschlieRend mit
dem M12-Stecker der Tastererweiterung verbinden.

Um die Halterung am Tragarm zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 17
dargestellt sind:

1. Lésen Sie die beiden Schrauben des Tragarmadapters um wenige Umdrehungen (Abschnitt A).

2. Setzen Sie die Halterung mit den groRen Schlisselléchern Uber die gelésten Schrauben (Abschnitt B
und C).

3. Schieben Sie die Halterung nach unten, sodass die Schrauben in die kleinen Schlissellécher der
Halterung rutschen (Abschnitt D).

4. Ziehen Sie die beiden Schrauben des Tragarmadapters wieder fest.
= Sie haben die Halterung montiert.

A

Abb. 17: CP32xx_Montage Halterung Signallampe
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Halter RFID-Karte

Sie kénnen einen Halter fir eine RFID-Karte (C9900-M812) am Panel-PC montieren. Sie missen den Halter
auf der Vorderseite des Gerats unterhalb des Displays montieren. Achten Sie darauf, dass sie die
Unterkante des Halters biindig mit der Unterkante der Frontfolie anbringen.
Um den Halter zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Entfernen Sie die Schutzabdeckung (Liner) vollstandig.

2. Befreien Sie die Klebeflache des Panel-PCs vollstindig von Fett-, Ol- und Silikonfilmen sowie
Schmutzpartikeln.

3. Positionieren Sie den Halter mit der Unterkante biindig zur Unterkante der Frontfolie (siehe Abb. 18).

[BECKHUE

N ¥V 7

Abb. 18: CP32xx_Position Halter RFID-Karte

4. Dricken Sie den Halter mit den Klebestreifen (siehe Abb. 19) auf die Frontfolie.

Abb. 19: CP32xx_Klebestreifen RFID-Karte

= Sie haben die Halterung montiert.
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4.3 Panel-PC anschlieRen
A VORSICHT

Stromschlaggefahr

Gefahrliche Berihrungsspannungen kénnen zum Stromschlag fuhren. Halten Sie sich an die folgenden
Punkte, um einen Stromschlag zu vermeiden:

» Stecken oder l6sen Sie die Leitungen des Gerats niemals bei Gewitter.

» Sorgen Sie fur eine Schutzerdung im Umgang mit dem Gerét.

Um den Panel-PC betriebsbereit zu machen, miissen Sie dieses anschlieffen. Dazu gehdrt im ersten Schritt
die Erdung des Gerats. AnschlieRend kénnen Sie die Leitungen und die Spannungsversorgung anschlie3en.

Fir die Spannungsversorgung ist ein externes Netzteil erforderlich, das 24 V Gleichspannung (-15 %/+20 %)
fur den Betrieb des Geréts liefert.

Verkabeln Sie den Panel-PC im Schaltschrank entsprechend der Norm EN 60204-1:2006
Schutzkleinspannungen (PELV = Protective Extra Low Voltage):

» Der Schutzleiter PE (protective earth) und der Leiter ,0 V* der Spannungsquelle miissen auf dem
gleichen Potenzial liegen (im Schaltschrank verbunden).

* Die Norm EN 60204-1:2006 Abschnitt 6.4.1:b schreibt vor, dass eine Seite des Stromkreises oder ein
Punkt der Energiequelle dieses Stromkreises an das Schutzleitersystem angeschlossen werden muss.

An dem Panel-PC angeschlossene Gerate mit eigener Spannungsversorgung mussen fur die Leiter PE und
,0 V* das gleiche Potenzial wie der Panel-PC haben (keine Potenzialdifferenz).

4.3.1 Erdung des Panel-PCs

Durch die Erdung bzw. den Potenzialausgleich von elektronischen Geraten werden unterschiedliche
elektrische Potenziale (Potenzialdifferenzen) minimiert und elektrische Strome in den Erdboden abgeleitet.
Damit sollen gefahrliche Beriihrungsspannungen und elektromagnetische Stérungen vermieden werden.

EMV

Sachschaden durch elektromagnetische Stéorungen

Der Einsatz des Panel-PCs ohne Funktionserdung kann durch elektromagnetische Stérungen zu
Sachschaden fiihren.

» Setzen Sie das Gerat nur mit Funktionserdung ein.

Die elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) des Panel-PCs beinhaltet einerseits andere Gerate und
Einrichtungen nicht durch elektromagnetische Stérungen zu beeintrachtigen und andererseits selbst nicht
durch elektrische oder elektromagnetische Effekte gestort zu werden.

Daflr muss der Panel-PC bestimmte Schutzanforderungen einhalten. Der Panel-PC weist eine EMV-
Storfestigkeit gemal EN 61000-6-2 auf. Die EMV-Stéraussendung des Gerats erflllt die Anforderungen
gemafd EN 61000-6-4.
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Fir die EMV des Gerats ist die Funktionserdung erforderlich. Im Auslieferungszustand verschiedener
mechanischer Halterungen und Erweiterungen sind Kabel zur Anbindung der Funktionserde bereits
enthalten. Die Funktionserdung stellen Sie her, indem Sie den Panel-PC zunachst an einer entsprechenden
mechanischen Erweiterung montieren und diese anschlieflend tUber das Funktionserdungskabel
anschlie3en. Abbildung 20 zeigt beispielhaft den Panel-PC mit unterschiedlichen montierten Erweiterungen
und den jeweiligen montierten Funktionserdungskabeln.

Abb. 20: CP32xx_Position Funktionserdungskabel

Bei den abgebildeten Erweiterungen handelt es sich um die Folgenden:
* 1: Option C9900-M802 Tragarm zur Montage an der Decke
+ 2: Option C9900-M803 Standfufd zur Montage auf dem Schaltschrank
» 3: Option C9900-M804 Standfull zur Montage auf dem Hallenboden
* 4: Option C9900-M809 Drehadapter
* 5: Option C9900-M811 Halterung fiir Signallampe
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4.3.2 Leitungen und Spannungsversorgung anschlieRen

HINWEIS

Fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss

Durch eine fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss der Leitungen und der Spannungsversorgung
kénnen Sachschaden entstehen.

« Halten Sie sich an die dokumentierte Vorgehensweise zum Anschluss der Leitungen und der
Spannungsversorgung.

» SchlielRen Sie immer zuerst die Leitungen an und schalten erst danach die Spannungsversorgung ein.

* Lesen Sie die Dokumentationen zu den externen Geraten, bevor Sie diese anschliel3en.

Wenn Sie den Panel-PC an den Tragarm C9900-M803 (2) oder C9900-M804 (3) montieren, lauft die
Verdrahtung der Spannungsversorgung und Ethernet durch die Tragarme hindurch. Am Fufd der Tragarme
befindet sich die HAN-Anschlussbuchse mit dem HAN-Stecker. Von dort laufen Spannungskabel und
Ethernet-Kabel durch die Tragarme nach oben zur Offnung (siehe Abbildung 21). Stecken Sie die aus dem
Tragarm herausragenden Stecker in den PC.

lel

Abb. 21: CP32xx_Verdrahtung

Wenn Sie den Panel-PC an den Tragarm C9900-M802 (1) oder C9900-M805 (3) montieren, ist fir die
Spannungsubertragung ein Adapterkabel (15 cm) von Push-Pull auf ein HAN-Adapterstlick vorhanden.
Ethernet-Kabel missen Sie an der Stelle selbst legen. Ein feldkonfektionierbarer Push-Pull-Stecker fur die
Ethernet-Leitung befindet sich im Lieferumfang.
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Leitungen anschlieBen

Die Anschliisse befinden sich unten auf der Riickseite des Gehauses und sind im Kapitel 3.1 Aufbau [»_10]
dokumentiert.

Achten Sie darauf, dass Sie zuerst die Erdung des PCs vornehmen (siehe Kapitel 4.3.1 Erdung des Panel-
PCs [P_27]) und danach alle Dateniibertragungsleitungen einstecken.

Spannungsversorgung anschlieBen

Far den Anschluss der Spannungsversorgung missen Leitungen mit folgenden maximalen
Kabelquerschnitten verwendet werden:
+ 2,5 mm? bei Verwendung des Panel-PCs ohne Tragarm
+ 2,5 mm? bei Verwendung des Panel-PCs am Tragarm C9900-M802 und C900-M805; Stecker wird
mitgeliefert

« 8 mm? bei Verwendung des Panel-PCs am Tragarm C9900-M803 und C9900-M804; Stecker wird
mitgeliefert

Nutzen Sie bei langen Zuleitungen den maximal moglichen Querschnitt, um einen niedrigen
Spannungsabfall an der Zuleitung zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsstecker des
Panel-PCs anliegen, damit bei Spannungsschwankungen der PC an bleibt.

Zum AnschlieBen des 24-V.-Netzteils gehen Sie wie folgt vor:

Stecken Sie den Spannungsstecker in die Push-Pull-Power-Einbaubuchse des Panel-PCs.
Schlieen Sie den PC an lhre externe 24-V-Spannungsversorgung an.

Schalten Sie die 24-V-Spannungsversorgung ein.

Messen Sie die Spannung am Spannungsversorgungsstecker des PCs.

Pobd =
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4.4 Panel-PC ein- und ausschalten

Erstes Einschalten und Treiberinstallation

Offentliche Netzwerke

Der Anschluss des PCs an offentliche Netzwerke ohne zusatzliche Schutzmaflnahmen kann die Sicherheit
des Gerats gefahrden.

« Schitzen Sie den PC bevor Sie diesen an offentliche Netzwerke anschlieRen.

Der Panel-PC besitzt einen Netzschalter, der 24 V schaltet. Dieser befindet sich auf der Riickseite des
Gehauses neben den Anschlissen. Wird die Spannungsversorgung anhand des Kippschalters
eingeschaltet, startet der PC.

Treiberinstallation

Wenn Sie den PC das erste Mal einschalten, wird das optional vorinstallierte Betriebssystem gestartet. Fur
die von Ihnen angeschlossene Zusatzhardware mussen Sie die Treiber nachtraglich selbst installieren.
Zusatzlich startet der Beckhoff Device Manager automatisch. Bei dem Device Manager handelt es sich um
eine Software von Beckhoff, die Sie bei der Konfiguration des PCs unterstitzt.

Falls Sie den PC ohne Betriebssystem bestellt haben, miissen Sie dieses und die Treibersoftware fir die
von Ihnen angeschlossene Zusatzhardware sowie fiir die im PC befindlichen Gerate nachtraglich selbst

installieren. Befolgen Sie dabei die Anweisungen in den Dokumentationen des Betriebssystems und der
entsprechenden Gerate.

Ausschalten des Panel-PCs

HINWEIS

Datenverlust durch Abschalten des PCs bei laufender Software

Das Abschalten des PCs vor Beendigung der laufenden Software und Herunterfahren des Betriebssystems
kann zu Datenverlust fihren.

* Beenden Sie die laufende Software und fahren Sie das Betriebssystem herunter, bevor Sie den PC
abschalten.

Wird die Spannungsversorgung anhand des Kippschalters ausgeschaltet, wird auch der PC ausgeschaltet.

Im Betriebssystem und in der Applikationssoftware kdnnen Sie allen Benutzern verschiedene Zugriffsrechte
zuteilen. Da die Gefahr eines Datenverlustes bei fehlerhaftem Abschalten des Panel-PCs besteht, verteilen
Sie die Rechte mit Vorsicht.
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5 AulRerbetriebnahme

Sachschaden durch Spannungsversorgung

Eine angeschlossene Spannungsversorgung kann wahrend der Demontage zu Schaden am Panel-PC
fuhren.

* Trennen Sie die Spannungsversorgung vom Gerat, bevor Sie mit der Demontage beginnen.

Im Rahmen der AulRerbetriebnahme des Panel-PCs miissen Sie zunachst die Spannungsversorgung und
Leitungen trennen. Im Anschluss daran kénnen Sie das Gerat von dem Tragarm demontieren.

Sollten Sie den Panel-PC nicht weiterverwenden wollen, liefert das Kapitel 5.2 Demontage und Entsorgung
[»_33] Informationen zur korrekten Entsorgung des Geréats.

5.1 Spannungsversorgung und Leitungen trennen
A VORSICHT

Stromschlaggefahr
Das Abklemmen des Panel-PCs bei Gewitter kann zu Stromschlagen fihren.
» Losen Sie die Leitungen des Panel-PCs niemals bei Gewitter.

Bevor Sie den Panel-PC demontieren, missen Sie die Leitungen und die Spannungsversorgung trennen.
Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:

1. Fahren Sie den Panel-PC herunter.

2. Trennen Sie den PC von der externen 24-V-Spannungsversorgung.

3. Ziehen Sie den Spannungsstecker aus der Push-Pull-Power-Einbaubuchse heraus.
4

. Notieren Sie sich die Beschaltung aller Datenibertragungsleitungen, wenn Sie die Verkabelung mit
einem anderen Gerat wiederherstellen wollen.

5. Trennen Sie alle Datenubertragungsleitungen vom Panel-PC.
6. Trennen Sie abschlieRend die Erdungsverbindung.
= Sie haben die Leitungen und die Spannungsversorgung getrennt.
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5.2 Demontage und Entsorgung

Damit Sie den Panel-PC vom Tragarm demontieren kénnen, missen Sie vorher die Spannungsversorgung
und die Leitungen getrennt haben (siehe Kapitel 5.1 Spannungsversorgung und Leitungen trennen [>_32]).

Demontage Tragarm

Entsprechend des gewahlten Tragarms, an dem Sie das Gerat montiert haben, missen Sie bei der
Demontage unterschiedlich vorgehen.

Um den Panel-PC von den Tragarmen C9900-M803, C9900-M804 und C9900-M9805 zu demontieren,
befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abb. 22 dargestellt sind:

1. Entfernen Sie die untere Schraube des Tragarmadapters, die diesen mit dem Tragarm verschraubt
(Abschnitt A).

2. Schwenken Sie das Gerat in eine schrage Position, sodass der untere Teil des Tragarmadapters vom
Tragarm gel6st wird (Abschnitt B).

A

Abb. 22: CP32xx_Demontage Tragarm, Variante1

3. Hangen Sie das Gerat vollstdndig aus dem Tragarm aus.
= Sie haben den Panel-PC vom Tragarm demontiert.
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Ist der Panel-PC am Tragarm C9900-M802 oder tiefer liegend am C9900-M803 montiert, befolgen Sie zur
Demontage die folgenden Schritte, die in Abb. 23 dargestellt sind:

1. Entfernen Sie die beiden Schrauben, durch die der Tragarmadapter am Tragarm befestigt ist
(Abschnitt A).

2. Ziehen Sie den Panel-PC mit dem Tragarmadapter vom Tragarm ab.

Abb. 23: CP32xx_Demontage Tragarm, Variante2

Demontage Tastaturablage

Um die Tastaturablage zu demontieren, mussen Sie je nach gewahlter Montageoption entweder die Torx
TX25 Schrauben aus den Bohrléchern auf der Unterseite des PCs bzw. der Tastererweiterung entfernen
oder die TX25 Schrauben am Montageblech entfernen.

Demontage Adaptergehause

Um das Adaptergehduse zu demontieren, entfernen Sie die zwei Schrauben von den Haltewinkeln, mit
denen das Gehause auf der Riickseite des Panel-PCs befestigt ist.

Entsorgung des Panel-PCs
Beachten Sie bei der Entsorgung des Panel-PCs unbedingt die nationale Elektronik-Schrott-Verordnung.

Zur Entsorgung muss das Gerat demontiert und vollstédndig zerlegt werden.
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6 Instandhaltung

A VORSICHT

Stromschlaggefahr
Arbeiten am Panel-PC unter Spannung kénnen zum Stromschlag fihren.

» Schalten Sie die Spannungsversorgung ab, bevor Sie das Gerat reinigen oder Geratekomponenten
austauschen. Ausgenommen davon ist der Austausch von Festplatten und SSDs im RAID-Verbund und
von Lufterkassetten.

Instandhaltungsmafnahmen erhéhen den Nutzungsgrad des Gerats, indem die dauerhafte
Funktionsfahigkeit gewahrleistet wird. Dazu tragen die Reinigung und Wartung durch den Austausch
bestimmter Geratekomponenten bei.

6.1 Reinigung

Ungeeignete Reinigungsmittel
Die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel kann zu Sachschaden fiihren.

* Reinigen Sie den Panel-PC ausschliellich wie angegeben.

Beachten Sie bei der Reinigung des Panel-PC unbedingt die folgenden Aspekte:
» Halten Sie sich an die Rahmenbedingungen der Schutzart IP65.
* Verwenden Sie auf keinen Fall Pressluft zum Reinigen des PCs.
» Halten Sie den Umgebungstemperaturbereich von 0 °C bis 55 °C ein.
Reinigungsmittel
Um die Front des Panel-PC bei der Reinigung nicht zu beschadigen, missen Sie auf geeignete
Reinigungsmittel achten. Beispiele dafir sind:
* Waschbenzin
* Spiritus
» Glasreiniger
Dagegen sollten Sie bei der Reinigung auf folgende Reinigungsmittel verzichten:
* Reinigungsmittel mit Scheuer- oder Schirfbestandteilen
» Metallische Reinigungsgegenstande wie Rasierklingen oder Stahlspachtel
« Dampfstrahler oder sehr heilRes Wasser
+ Kaltes Wasser bei einem aufgeheizten Gerat
* Hoher Wasserdruck wie bei einem Hochdruckreiniger
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6.2 Wartung

Einsatz falscher Ersatzteile

Der Einsatz von Ersatzteilen, die nicht Uber den Beckhoff Service bestellt wurden, kann zu unsicherem und
fehlerhaftem Betrieb fiihren.

» Setzen Sie ausschliellich Ersatzteile ein, die Sie Uiber den Beckhoff Service bestellt haben.

Beckhoff Panel-PCs werden aus Komponenten der hdchsten Qualitat und Robustheit hergestellt,
ausgewahlt und getestet fur beste Interoperabilitat, langfristige Verfugbarkeit und zuverlassige Funktion
unter den spezifizierten Umgebungsbedingungen.

Trotzdem kénnen einige Komponenten des Panel-PCs einer begrenzten Lebensdauer unterworfen sein,
wenn sie unter gewissen Bedingungen betrieben werden, wie unter anderem bei erhéhten
Umgebungsbedingungen wahrend des Betriebs oder wahrend der Lagerung oder bei langen
Einlagerungszeitrdumen aufer Betrieb.

Darum empfiehlt Beckhoff einige der Komponenten des Industrie-PCs nach der Zeit auszuwechseln, nach
welcher Vorhersagen der verbleibenden Lebensdauer solcher Komponenten nicht langer zuverlassig
berechnet werden kénnen.

Dabei handelt es sich um die folgenden Komponenten:
» Speichermedien
» Batterie
o Lufter

Die folgende Tabelle gibt Empfehlungen zum regelmaRigen Austausch der PC-Komponente an:

Tab. 10: Austauschempfehlungen PC-Komponenten

Komponente Empfehlung zum Austausch nach Zeitraum (Jahre)

USV Akkupack 5 Jahre

2.5 Zoll Festplatte 5 Jahre oder nach 20.000 Betriebsstunden bei mehr als
40 °C oder nach 30.000 Betriebsstunden bei weniger als
40 °C

3.5 Zoll Festplatte 5 Jahre, unabhéngig von den Betriebsstunden

Lufter 7 Jahre

Compact Flash, CFast oder SSD 10 Jahre

Batterie des Motherboards 5 Jahre

Im Fall moglicher Schaden, die bei WartungsmalRnahmen entstehen, ist Beckhoff von der Haftung
ausgeschlossen. Bevor Sie Arbeiten am Gerat vornehmen, sollten Sie einen ESD-Schutz aufgebaut haben,
um Schaden am Gerat durch elektrostatische Entladung zu vermeiden.
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ESD-Schutz

Elektrostatische Entladung

Der Austausch von Geratekomponenten ohne ESD-Schutz kann zur Funktionsbeeintrachtigung und
Zerstérung des Gerats fuhren.

» Wenden Sie nach Mdglichkeit ESD-Schutzmalinahmen bei Wartungsarbeiten an.

Bei Arbeiten an elektronischen Geraten besteht die Gefahr einer Schadigung durch ESD (electrostatic
discharge), was die Funktionsbeeintrachtigung oder Zerstérung des Gerats zur Folge haben kann.

Schitzen Sie den Panel-PC und schaffen Sie eine ESD-geschltzte Umgebung, in der bestehende
elektrostatische Ladungen kontrolliert gegen die Erde abgeleitet werden und Aufladung verhindert wird.

Eine ESD-geschutzte Umgebung kdnnen Sie am besten durch die Einrichtung von ESD-Schutzzonen
schaffen. Dazu dienen die folgenden MaRnahmen:

+ ESD-gerechte FuRbéden mit ausreichender Leitfahigkeit gegenliber dem Bezugspotential PE;

+ ESD-gerechte Arbeitsoberflachen wie Tische und Regale;

» Handgelenkerdungsband, besonders bei sitzenden Tatigkeiten;

» geerdete und elektrostatisch ableitende Einrichtungen und Betriebsmittel (z.B. Werkzeuge) innerhalb

der ESD-Schutzzone.

Haben Sie keine Méglichkeit, eine ESD-Schutzzone zu schaffen, kdnnen Sie das Gerat trotzdem gegen
ESD-Schaden absichern. Dazu dienen beispielsweise die folgenden MalRnahmen:

 Leitfahige, mit dem Erdungspotential verbundene Matten als Ablage verwenden.

» Eventuelle Ladungen vom eigenen Koérper ableiten durch die Berlihrung von geerdetem Metall (z.B.
Schaltschranktir).

* Handgelenkerdungsband tragen.

 Erst mit Handgelenkerdungsband neue elektronische Komponenten aus der ESD-Verpackung
(getonter Kunststoffbeutel) entnehmen.

» Kein Umhergehen mit elektronischen Komponenten ohne ESD-Verpackung in der Hand.
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6.2.1 Zugang zu Geratekomponenten

Um die Speichermedien, die Batterie oder den Lifter tauschen zu kénnen, missen Sie sich zunachst
Zugang zu diesen Geratekomponenten verschaffen.

Zugang Speichermedien

Sie erhalten Zugang zu den Speichermedien ber die Riickseite des Panel-PCs. Die Speichermedien
befinden sich hinter der seitlichen Abdeckklappe. Um an die Speichermedien zu gelangen, befolgen Sie die
folgenden Schritte, die in Abbildung 24 dargestellt sind:

1. Lésen und entfernen Sie die vier Torx TX10 Schrauben (Abschnitt A).
2. Entfernen Sie die Abdeckklappe (Abschnitt B).
= Sie haben nun Zugang zu den Speichermedien.

A B

Abb. 24: CP32xx_Zugang Speichermedien
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Zugang Batterie und Liifter

Sie erhalten Zugang zur Batterie und den Luftern Gber die Ruckseite des Panel-PCs. Um an die
Komponenten zu gelangen, missen Sie den Kihlkérper von dem Display trennen. Befolgen Sie dazu die
folgenden Schritte, die in Abbildung 25 dargestellt sind:

1. Entfernen Sie die untere Schraube des Tragarmadapters (Abschnitt A).
2. Lésen und entfernen Sie die sieben Torx TX25 Schrauben auf der Rickseite des Gerats (Abschnitt B).
3. Trennen Sie den Kihlkérper vom Display (Abschnitt C).

A

Abb. 25: CP32xx_Zugang Batterie und Lufter

= Sie haben nun Zugang zu der Batterie (1) und den Liftern (2) (siehe Abb. 26).

Abb. 26: CP32xx_Batterie und Llfter
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6.2.2 Austausch Speichermedien

Far neue Speichermedien wenden Sie sich ausschlieRlich an den Beckhoff Service (siehe Kapitel 9.1
Service und Support).

Der CP32xx enthalt in der High Performance Klasse die folgenden Speichermedien:
« eine SSD, 3D-Flash in TLC Konfiguration, 2,5 Zoll, 512 GB
» eine SSD, 3D-Flash in TLC Konfiguration, 2,5 Zoll, 1 TB

Der CP32xx enthalt in der Smart Performance Klasse das folgende Speichermedium:
» eine SSD, 3D-Flash in TLC Konfiguration, 2,5 Zoll, 512 GB

Dateniibertragung vor dem Austausch

Wenn Sie ein Speichermedium entsprechend der Empfehlung von Beckhoff tauschen wollen, missen Sie
die Daten von dem alten auf das neue Speichermedium kopieren. Daflir knnen Sie das Beckhoff Service
Tool (BST) verwenden. Das BST ist ein grafisches Sicherungs- und Wiederherstellungsprogramm fir PCs
mit einem Windows Betriebssystem. Sie kdnnen ein Image von Ihrem Betriebssystem erstellen und das
Betriebssystem damit sichern. Anschlie3end kénnen Sie das erstellte Image auf einem neuen Datentrager
wiederherstellen. Das BST erhalten Sie auf einem bootfahigen BST-USB-Stick. Dieser enthalt Windows und
eine Back-Up-Software. Wahlen Sie die GroRe des BST-USB-Sticks entsprechend der GréRe der
Sicherheitskopie lhres Betriebssystems. Sie kdnnen den Stick anschlieRend als Sicherheitskopie verwahren.
Daflr sind die BST-USB-Sticks durch speziellen Flash auf einen besonders langen Datenerhalt ausgelegt.
Nahere Informationen zur Funktion des BST erhalten Sie im zugehdrigen Handbuch.

Sollte lhr Speichermedium defekt sein und es liegt keine Sicherheitskopie vor, kann Ihnen der Beckhoff
Service ein frisches Windows-Image zur Verfliigung stellen. Damit dies maoglich ist, muss der Beckhoff-PC
bereits mit einer gultigen Betriebssystem-Lizenz ausgeliefert worden sein. Nach Installation des frischen
Images mussen die Anwendungen neu installiert werden.

Austausch Speichermedien

Kapitel 6.2.1 Zugang zu Geratekomponenten [P_38] zeigt, wie Sie an die Speichermedien gelangen.

Auf den Speichermedien befinden sich Aufkleber, die Uber die Speicher hinausragen. Um die
Speichermedien zu wechseln, ziehen Sie sie an den Aufklebern aus dem Geréat heraus (siehe Abb. 27).
Stecken Sie anschliefend die neuen Speichermedien in gleicher Richtung in das Gerat.

Abb. 27: CP32xx_Austausch Speichermedien

Die Entsorgung der alten Speichermedien muss entsprechend der nationalen Elektronik-Schrott-Verordnung
erfolgen.
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6.2.3 Austausch Batterie

HINWEIS

Falscher Batterietyp

Das Einsetzen des falschen Batterietyps kann das Gerat beschadigen.
» Tauschen Sie die Batterie ausschliel3lich gegen eine Ersatzbatterie aus dem Beckhoff Service.
» Achten Sie beim Austausch der Batterie auf die richtige Polung.

HINWEIS

Batteriebeschadigung

Durch falschen Umgang mit der Motherboard-Batterie kann diese beschadigt werden.
» Laden Sie die Batterie nicht wieder auf.
» Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer.
+ Offnen Sie die Batterie nicht.

» Schutzen Sie die Batterie vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

HINWEIS

Ausfall des Motherboards
Kratzer auf dem Motherboard konnen zum Ausfall des Motherboards flihren.

» Gehen Sie sehr vorsichtig beim Austausch der Batterie vor und vermeiden Sie unbedingt Kratzer auf
dem Motherboard.

Der Panel-PC enthalt keinen Lithium-lonen-Akku. Die Motherboard-Batterie ist eine Lithium-Metall-Zelle vom
Typ CR2032. Sie dient der Spannungsversorgung der auf dem Motherboard integrierten Uhr. Bei leerer oder
fehlender Batterie werden Datum und Uhrzeit falsch angezeigt.

Tab. 11: Technische Daten der eingesetzten Batterie.

Batterietyp Elektrische Eigenschaften (bei Abmessungen
20° C)
Nominalspan- | Nominalkapazi- | Durchmesser Hohe Gewicht
nung tat
CR2032 3,0V 225 mAh 20.0 mm 3.20 mm 3.1g

Kapitel 6.2.1 Zugang zu Geratekomponenten [»_38] zeigt, wie Sie an die Batterie gelangen.

Um die Batterie zu wechseln, ziehen Sie diese aus dem Batteriehalter heraus (siehe Abb. 28). Anschlieflend
stecken Sie die neue Batterie in den Batteriehalter hinein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung, die in der
Abbildung dargestellt wird.

Abb. 28: CP32xx_Batteriewechsel

Zur Entsorgung der Batterie, bauen Sie diese aus, kleben Sie die Pole ab und geben Sie sie in die
Batterieentsorgung.

CP32xx-2xxx Version: 1.7 41



Instandhaltung BEGKHOFF

6.2.4 Austausch Lufter

Falscher Liftertyp
Durch das Einsetzen des falschen Liftertyps kann der Industrie-PC beschadigt werden.

» Tauschen Sie den Lufter ausschlie3lich gegen einen Ersatzlifter aus dem Beckhoff Service.

Die Lifter sorgen fir eine optimale Kihlung des Panel-PCs. Bestellen Sie Ersatzlifter ausschlieRlich beim
Beckhoff Service (siehe Kapitel 9.1 Service und Support).

Bevor Sie an die Lufter gelangen kdnnen, missen Sie sich nach den Anweisungen in Kapitel 6.2.1 Zugang
zu Geratekomponenten [»_38] Zugang dazu verschaffen.

Um die Lufter zu wechseln, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 29 dargestellt sind:

1. Entfernen Sie jeweils die beiden Torx TX10 Schrauben, um die Lifter vom Lifterblech I6sen zu kénnen
(Abschnitt A).

2. Trennen Sie die Lufter vom Lifterblech (Abschnitt B).

Abb. 29: CP32xx_Austausch Lufter

3. Trennen Sie die Versorgungskabel der Liifter vom Motherboard und ziehen Sie diese aus den
Kabeltullen.

= Sie kdnnen die Llfter nun tauschen.

4. Ziehen Sie die Versorgungskabel der neuen Lufter durch die Kabeltullen und stecken Sie diese in das
Motherboard.

5. Schrauben Sie die neuen Lifter jeweils mit den beiden Torx TX10 Schrauben bei einem
Anzugsdrehmoment von ca. 0,5 Nm wieder am Lfterblech fest.

= Sie haben die Lufter getauscht.

Die Entsorgung des alten Lifters muss entsprechend der nationalen Elektronik-Schrott-Verordnung erfolgen.

42 Version: 1.7 CP32xx-2xxx



BECKHOFF

Hilfe bei Stérungen

7 Hilfe bei Storungen

Tab. 12: Hilfe bei Stérungen

Storung

Ursache

MaBRnahmen

Keine Funktion des Panel-PCs

Fehlende Spannungsversorgung
des Panel-PCs

Kabel nicht angeschlossen

Kabel fur die
Spannungsversorgung prifen

1. Kabel richtig anschlieRen
2. Beckhoff Service anrufen

Panel-PC bootet, Software wird
gestartet, aber Steuerung arbeitet
nicht einwandfrei

Fehlerursache liegt bei der
Software oder bei Anlagenteilen
aullerhalb des Panel-PCs

Maschinen- oder
Softwarehersteller anrufen

Der Panel-PC funktioniert nur
teilweise oder nur zeitweise z.B.
kein oder dunkles Bild

Defekte Hintergrundbeleuchtung im
Display

Komponenten im Panel-PC defekt

Beckhoff Service anrufen

Beckhoff Service anrufen

Fehlfunktion des Touchscreens

Schlechte oder fehlende
Funktionserdung des Gerats

Schlechte oder fehlende
Erdverbindung des Anwenders

Funktionserdung herstellen

Anwender muss mit normalen
Schuhen auf dem Boden stehen

CP32xx-2xxx

Version: 1.7
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8 Technische Daten

Tab. 13: Technische Daten

Produktbezeichnung

CP32xx-2xxx

Abmessungen (B x H x T)

CP3218: 458 x 352 x 89 mm
CP3224: 578 x 415 x 89 mm

Gewichte CP3218: ca. 8,5 kg
CP3224: ca. 10 kg
Versorgungsspannung 22-30 Vpc (24 Ve Netzteil)

Leistungsaufnahme

Datenblatt Leistungsaufnahme und Verlustleistung im Downloadfinder:

https://www.beckhoff.com/de-de/support/downloadfinder/

suchergebnis/?c-1=40717316

Schutzart

IP65

Erschutterungsfestigkeit (Vibration
sinusformig)

EN 60068-2-6: 10 bis 58 Hz:

0,035 mm

58 bis 500 Hz:

0,5G (~5m/s?

Erschitterungsfestigkeit (Schock)

EN 60068-2-27:

5 G (~ 50 m/ s?), Dauer: 30 ms

EMV-Storfestigkeit

gemafl EN 61000-6-2

EMV-Stéraussendung

gemaf EN 61000-6-4

Zulassige Umgebungstemperatur

Betrieb: 0°C bis +45°C
Transport/ Lagerung: -20°C bis +65°C

Zulassige relative Luftfeuchtigkeit

maximal 95%, ohne Betauung

Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung sind die gleichen Werte fiir Luftfeuchtigkeit
und Erschutterungsfestigkeit einzuhalten wie im Betrieb. Durch
geeignete Verpackung des Panel-PCs kann die
Erschitterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden.
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9 Anhang

Im Anhang finden Sie Informationen flir den Servicefall sowie Angaben zu den Zulassungen, die lhr Gerat
besitzt.

9.1 Service und Support

Beckhoff mit seinen weltweiten Niederlassungen bietet einen umfassenden Service und Support, der eine
schnelle und kompetente Unterstiitzung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlésungen zur
Verfliigung stellt.

Beckhoff Service

Das Beckhoff Service Center unterstitzt Sie rund um den After-Sales-Service:
* Vor-Ort-Service
* Reparaturservice
» Ersatzteilservice
* Hotline-Service

Hotline: + 49 5246/963-460
Mail: service@beckhoff.com

Bitte geben Sie im Servicefall die Seriennummer |hres Geréats an, welche Sie dem Typenschild entnehmen
kdénnen.

Beckhoff Support

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz
einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstuitzt:

* Weltweiter Support

* Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme

* Umfangreiches Schulungsprogramm fiir Beckhoff Systemkomponenten

Hotline: + 49 5246/963-157
Mail: support@beckhoff.com

Unternehmenszentrale

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hulshorstweg 20

33415 Verl

Germany

Telefon: + 49 5246/963-0
Mail: info@beckhoff.de

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unseren
Internetseiten http://www.beckhoff.com/.

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten.
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9.2 Zulassungen

Ihr Gerat besitzt die folgenden Zulassungen:
+ CE
« EAC
+ UKCA
+ FCC

Sie finden alle weiteren geltenden Zulassungen auf dem Typenschild lhres Gerats.

FCC Zulassungen fiir die Vereinigten Staaten von Amerika
FCC: Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement

Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten flr ein Digitalgerat der Klasse A, entsprechend
Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sind vorgesehen, um ausreichenden Schutz gegen schadliche
Interferenz zu bieten, wenn das Gerat in einer kommerziellen Umgebung verwendet wird. Dieses Gerat
erzeugt, verwendet und strahlt moglicherweise Radiofrequenzenergie aus und kann schadliche Interferenz
mit Radiokommunikationen verursachen, falls es nicht in Ubereinstimmung mit der Bedienungsanleitung
installiert und verwendet wird. Bei Betrieb dieses Gerats in einem Wohngebiet wird wahrscheinlich
schadliche Interferenz erzeugt, in welchem Fall der Benutzer die erforderlichen GegenmalRnahmen treffen
muss, um die Interferenz auf eigene Kosten zu beheben.

FCC Zulassungen fiir Kanada
FCC: Canadian Notice

Dieses Gerat Uberschreitet nicht die Klasse A Grenzwerte fir Abstrahlungen, wie sie von der ,Radio
Interference Regulations of the Canadian Department of Communications® festgelegt wurden.
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